Filter priguSivac zvuka
LFU-1

Broj artikla: 10495

Tehnicki podaci

FESTO

Svojstvo Vrednost
Ulazni pritisak 1 0...16 bar
Supply pressure 1 MPa 0..1,6 MPa
Supply pressure 1 psi 0...232 psi
Protok prema atmosferi 12.500 |/min

Klasa korozione otpornosti KBK

1 - Low corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Vrsta pricvrscenja

navojno

Pneumatski priklju¢ak

G1

Materijal - napomena

RoHS komfornost
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