Ventil sa tockicem
R/0-3-PK-3

Broj artikla: 10748

Sa nasadnim prikljuékom za crevo NW 3. Ve¢ prema izboru prikljutaka,
moZe se dobiti normalno otvorena ili zatvorena funkcija.

Tehnicki podaci

Svojstvo

12

Vrednost

110 S

1

FESTO

hy

Funkcija ventila

3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan

Nacin aktiviranja mehanicki
Normalni nazivni protok 80 |/min
Pogonski pritisak 0...8bar
Konstruktivna struktura Sediste klipa
Nazivni precnik 2,5mm
Vrsta upravljanja direktno

Pogonski medijum

Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [-:-:-]

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okoline -10...60°C

Sila aktiviranja za osnovni poloZaj zatvoren 10N

Sila aktiviranja za osnovni poloZaj otvoren 15N

TeZina proizvoda 18g

Vrsta pricvrscenja sa prolaznim otvorom
Pneumatski prikljuc¢ak 1 PK-3

Pneumatski priklju¢ak 2 PK-3

Pneumatski priklju¢ak 3 PK-3

Material seals NBR

Material housing POM
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