
Elektromagnetni ventil 
MFH-3-1/8-SEU
Broj artikla: 11121

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Sa pomoćnim ručnim aktiviranjem i integrisanim brzim odzračivanjem

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Funkcija ventila 3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak 0,5 ... 8 bar
Mehanička zaštita IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Pneumatski priključak 1 G1/8
Pneumatski priključak 2 G1/8
Pneumatski priključak 3 G1/8
Materijal - napomena RoHS komfornost


