Amortizer
DYEF-S-M14-Y1

Broj artikla: 1153017

Tehnicki podaci

FESTO

Svojstvo Vrednost

Velitina M14

Hod 1,2 mm

PriguSivanje P cushioning without metal fixed stop
PoloZaj ugradnje proizvoljno

Prepoznavanje pozicije bez

Maks. udarna brzina 0,8m/s

Klasa korozione otpornosti KBK

2 - Moderate corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okoline 0...60 °C
DuZina prigusivanja 1,2 mm
Maks. primljena energija po hodu 0,45
TeZina proizvoda 31g

Vrsta pricvrscenja

sa kontra maticom

Materijal - napomena

RoHS komfornost

Material seals

NBR

Material housing

visokolegirani Celik
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