Utikac prikaza
MCL

Broj artikla: 12611 FESTO
Tehnicki podaci
Svojstvo Vrednost
TeZina proizvoda 13 g
Elektri¢ni priklju€ak Plug pattern type Ato EN 175301-803
Utikaci
prema DIN EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC 24V
Nazivni pogonski napon AC 24V
MreZna frekvencija 0...60 Hz
Dozvoljena kolebanja napona +/-15%
Mehanicka zastita IP65
prema IEC 60529
Temperatura okoline -20...60°C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Material housing PA6 - ojacano
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