Zakretni pogon
DSR-40-180-P

Broj artikla: 13467
Classic - nicht fiir Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Princip obrtnog krila, kontinuirano podesiv ugao zakretanja. Sistem
granicnika odvojen je od zakretnog krila tako da su nastale sile
preuzete od strane granicnih grebena i prigusene elasti¢nim plasti¢nim
plo€ama u krajnjim poloZajima.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters

of the type code in the search field.

.

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost
Veli€ina 40

Ugao prigusivanja 0,9 deg
Podrucje podesavanja, ugao zakretanja 0...180 deg
Ugao zakretanja 0...180 deg
PriguSivanje P: elasticni prigusni prsteni/ploce obostrano
PoloZaj ugradnje proizvoljno
Nacin funkcionisanja dvosmerno
Konstruktivna struktura Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije bez

Pogonski pritisak 1,5...8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 3 Hz

Pogonski medijum

Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [7:-:-

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Temperatura okoline -10...60°C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 20 Nm
TeZina proizvoda 2.400 g
Vrsta pricvricenja sa prolaznim otvorom
Pneumatski priklju¢ak G1/4
Material of drive shaft Celik
Niklovano
Material seals NBR
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