Nasadni prikljucak
CRCN-1/8-PK-3

Broj artikla: 13969

Otporno na koroziju, sa zaptivnim prstenom, za plasti¢no crevo PAN,

PUN, PL, PP, PU.

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost
Nazivni precnik 2,5mm

Nacin zaptivanja na navojnom Cepu Zaptivni prsten
Veli¢ina kontejnera 10

Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog podrucja -0,95 ... 10 bar

Pogonski medijum

Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Napomena o mediju pogona i upravljanja

Nauljeni pogon je moguc (u daljnjem pogonu potreban)

Klasa korozione otpornosti KBK

2 - Moderate corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Food-safe

See Supplementary material information

Temperatura okoline

0..60°C

TeZina proizvoda

7,528

Pneumatski prikljuc¢ak 1

Spoljasnji navoj G1/8

Pneumatski priklju¢ak 2

za crevo spoljasnjeg precnika 4 mm

Materijal - napomena

RoHS komfornost

Material housing

visokolegirani celik, nerdajuci

Material of threaded seal

PA ojatan
TPE-U(PU)
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