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  Kernprogramm

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za vakuum hvataljke

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke 10 mm
Položaj ugradnje proizvoljno
Konstruktivna struktura Vakuumski priključak gore
Pogonski pritisak -0,95 ... 8 bar
Pogonski medijum Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1a
Temperatura okoline -10 ... 60 °C
Težina proizvoda 62 g
Vrsta pričvršćenja With male thread M22x1.5
Pričvršćenje vakuum hvataljke G 1/8
Vakuumski priključak G1/8
Materijal - napomena RoHS komfornost
Material seals NBR
Material housing Aluminijum
Material bracket Aluminijum

POM
visokolegirani čelik, nerđajući


