Beskontaktni prekida¢
SME-1-LED-24-B

Broj artikla: 151669

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost
Oblik Izrada bloka
Dozvola RCM Mark

CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)

prema EU-EMV-smernici
in accordance with EU RoHS directive

UKCA marking (see declaration of conformity)

To UK instructions for EMC
To UK RoHS instructions

Materijal - napomena

RoHS komfornost

Merna veli¢ina Pozicija

Metod merenja Reed magnetni
Temperatura okoline -20...70°C
Tacnost ponavljanja 0,2 mm

Digitalni izlaz

sa kontaktom, bipolarno

Funkcija sklopnog elementa

Radni kontakt

Vreme uklju€enja <=0,5ms
Maks. frekvencija prekidaca 500 Hz
Maks. izlazna struja 1A
Maks. uklopna snaga AC 27 VA
Maks. uklopna snaga DC 27 W
Otpornost na kratak spoj ne
Otpornost na preopterecenje ne postoji
Podrutje pogonskog napona AC 12..27V
Podrutje pogonskog napona DC 12..27V
Zastita od zamene polova ne
Electrical connection 1, connection type Kabl
Electrical connection 1, connection technology otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires 3
Odlazni smer, priklju¢ak aksijalno
DuZina kabla 2,5m
Boja izolacije sivo
Material cable sheath TPE-U(PUR)
Vrsta pricvrscenja sa priborom
PoloZaj ugradnje proizvoljno
TeZina proizvoda 110g
Boja kucista crno
Material housing Epoksidna smola
PET ojacan
Celik
Celik, pocinkovan
Cink
Indikacija stanja LED Zuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova -5...70°C
Mehanicka zastita IP67

PWIS conformity
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