L prikljucak
LJK-M5-1/1

Broj artikla: 151783 FESTO
Sa botnim priklju¢kom za vazduh za vakuum hvataljku, zakretan za 360 °
[N 4 . L]
Tehnicki podaci
Svojstvo Vrednost
PoloZaj ugradnje proizvoljno
Pogonski pritisak -0,95 ... 8 bar
Pogonski medijum Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline -10...60°C
TeZina proizvoda 20g
Pricvrséenje vakuum hvataljke M5
Vakuumski priklju¢ak M5
09.11.2023 - Pridrzano pravo promena — Festo SE & Co. KG 1/1



