Pneumatski ventil
VL-5/2-D-2-C FESTO

Broj artikla: 151845

Razvodnik 5/2, pneumatski aktiviran, deaktiviran oprugom.
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Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost

Funkcija ventila 5/2 monostabilan

Nacin aktiviranja Pneumatski

Sirina 54 mm

Normalni nazivni protok 2.300 |/min

Operating pressure MPa 0,2...1,6 MPa

Pogonski pritisak 2...16 bar

Konstruktivna struktura Klipni kliza€

Vrsta resetovanja pneumatska opruga

Dozvola UL - Recognized (OL)

Nazivni pre€nik 11,5 mm

Mera mreZe 56 mm

Odzratna funkcija se moZe prigusiti

Princip zaptivanja mekano

PoloZaj ugradnje proizvoljno

Odgovara standardu ISO 5599-1

Ruc€no pomocno aktiviranje bez

ISO kod 202

Vrsta upravljanja direktno

Smer protoka nije reverzibilno

Overlap Positive overlap

Pritisak upravljanja 2...16 bar

Vreme isklju€enja 39 ms

Vreme uklju€enja 23 ms

Pogonski medijum Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Napomena o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon je moguc (u daljnjem pogonu potreban)

Otpornost na vibracije Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and

EN 60068-2-6
Udarna ¢vrstoca Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN
60068-2-27

PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medijuma -10...60°C

Nivo zvucnog pritiska 85 dB(A)

Medijum upravljanja Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Temperatura okoline -10...60°C

TeZina proizvoda 550 g

Vrsta pricvricenja na prikljuénoj plo€i

sa prolaznim otvorom i vijkom

Priklju€ak, upravljacki vazduh 14 Priklju€na ploca veli¢ine 2 prema ISO 5599-1

Pneumatski prikljuc¢ak 1 Priklju€na ploca velitine 2 prema ISO 5599-1

Pneumatski prikljucak 2 Priklju€na plota velicine 2 prema ISO 5599-1

Pneumatski priklju¢ak 3 Priklju¢na ploca veli€ine 2 prema I1SO 5599-1

Pneumatski priklju¢ak 4 Priklju€na ploca veli€ine 2 prema I1SO 5599-1

Pneumatski priklju¢ak 5 Priklju€na ploca veli¢ine 2 prema ISO 5599-1

Materijal - napomena RoHS komfornost

Material seals HNBR

NBR
Material housing Aluminijumski odlivak
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