Ugaona ploca za povezivanje
NAVW-1/2-NPT-3 FESTO

Broj artikla: 152794

sa rasporedom rupa prema DIN ISO 5599/1 za sklop podnoZja,
prikljuéci bo€no i dole.

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost

Sirina 190 mm

Pogonski pritisak 0...16 bar

Pogonski medijum Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma -10...60°C
Temperatura okoline -10...60°C

Vrsta pricvrscenja prikljucne ploce sa prolaznim otvorom
Priklju€ak, upravljacki vazduh 12 1/8 NPT

Priklju€ak, upravljacki vazduh 14 1/8 NPT

Pneumatski priklju¢ak 1 1/2 NPT

Pneumatski priklju¢ak 2 1/2 NPT

Pneumatski priklju¢ak 4 1/2 NPT
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