Drzac senzora

DASI-Q11-35-A-SR

Broj artikla: 1550870

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrednost
Veli€ina 35
Oblik za T slot

Konstruktivna struktura

Senzorska letva

Klasa korozione otpornosti KBK

2 - Moderate corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okoline

-10...60°C

TeZina proizvoda

62¢g

Vrsta pri¢vricenja

stegnuto u T prorezu
sa prolaznim otvorom i vijkom
sa uZlebljenim klizacima

Materijal - napomena

RoHS komfornost

Material screws

Celik
pocinkovano
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