Blok podnozja
PRS-1/4-7-B

Broj artikla: 15866

Classic - nicht fiir Neukonstruktionen verwenden
Modern alternatives can be found by entering the first four characters

of the type code in the search field.

Tehnicki podaci

FESTO

Svojstvo Vrednost

Maks. broj ventilskih mesta 7

PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
TeZina proizvoda 2.500 g

Vrsta pricvrscenja

sa prolaznim otvorom

Priklju€ak, upravljacki odlazni vazduh 82

G1/8

Priklju¢ak, upravljacki odlazni vazduh 84 G1/8
Pneumatski prikljucak 1 G1/2

Pneumatski priklju¢ak 3 G1/2

Pneumatski priklju¢ak 5 G1/2

Materijal - napomena RoHS komfornost
Material of connecting plate Aluminijum
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