Pritisna sklopka
PEV-1/4-A-SW27

Broj artikla: 159259 FESTO
otvara ili zatvara elektri¢ni strujni krug kod postizanja odredene
vrednosti pritiska. Podesiva prekidna tacka pritiska.
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Tehnicki podaci

Svojstvo

Vrednost

CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)

prema EU-niski napon-smernica

Merna velicina

Relativni pritisak

Postupak merenja

Pneumatsko-elektri¢ni pretvarat pritiska

Merno podrugje pritiska

1...10 bar

Pogonski pritisak

1...10bar

Pogonski medijum

Kompresovani vazduh prema I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Napomena o mediju pogona i upravljanja

Nauljeni pogon je moguc (u daljnjem pogonu potreban)

Temperatura medijuma

-20...80°C

Temperatura okoline -20...100 °C
Funkcija sklopnog elementa Naizmeni€ni kontakt
Maks. frekvencija prekidaca 3Hz
Maks. izlazni napon prekidata AC 250V
Maks. izlazni napon prekidata DC 250V
Maks. izlazna struja 4.000 mA
Podrutje pogonskog napona DC 12..250V
Elektri€ni priklju€ak 4-polno

Utikaci
Vrsta pricvrscenja navojno
PoloZaj ugradnje proizvoljno
Pneumatski prikljucak G1/4
TeZina proizvoda 138g
Material housing Celik, pocinkovan
Material membrane NBR
Podru€je podeSavanja, vrednosti praga 1...10 bar
Mehanicka zastita IP65

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

09.11.2023 - Pridrzano pravo promena — Festo SE & Co. KG

1/1




