
Nosač poprečnog ležaja 
LQG-40
Broj artikla: 31769

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za zglobnu glavu SGS.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Veličina 40
Klasa korozione otpornosti KBK 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline -40 ... 150 °C
Težina proizvoda 369 g
Materijal - napomena RoHS komfornost
Material mounting Nerđajući čelični liv
Material mounting pin Čelik za kaljenje
Material lock Opružni čelik


