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Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo Vrednost

Veličina 25
Hod 1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda 86 mm
Položaj ugradnje proizvoljno
Vođica Vođica sa valjčićima
Konstruktivna struktura Vođica
Maks. ubrzanje <= 50 m/s2
Maks. brzina <= 10 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK 0 - No corrosion stress
Temperatura okoline 0 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena Ix 594,7E+03 mm4
Moment inercije 2. stepena Iy 237,2E+03 mm4
Maks. sila Fy 150 N
Maks. sila Fz 150 N
Maks. moment Mx 7 Nm
Sila premeštanja 5 ... 12 N
Dodatna težine po 10 mm hoda 29,2 g
Vrsta pričvršćenja sa priborom
Materijal - napomena Bez bakra i PTFE-a

Sadrži PWIS
Material cover cap PA
Material guide rail Čelik
Material of guide component Čelik
Material housing Aluminijum
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