
Napojna ploča 
VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
Broj artikla: 541084

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za ventilski blok MPA-S.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Nazivni pogonski napon DC 24 V
Dozvoljena kolebanja napona +/- 25 %
Klasa korozione otpornosti KBK 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita IP65
Temperatura okoline -5 ... 50 °C
Težina proizvoda 200 g
Električni priključak 4-polno

7/8" konektor okruglog utikača
Materijal - napomena RoHS komfornost
Material cover PA ojačan
Material housing Aluminijumski odlivak


