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1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za provod rasklopnog ormara.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Vrsta pričvršćenja sa spoljašnjim navojem
Težina proizvoda 48 g
Električni priključak 5-polno

Utičnica
Utičnica ravna / utikač ravni
M9
Utikači

Područje pogonskog napona DC 60 V
Mehanička zaštita IP65

IP67
Temperatura okoline -20 ... 80 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - Moderate corrosion stress
Material housing Mesing

Niklovano
Material seals NBR
Položaj ugradnje proizvoljno


