
Pričvršćenje 
SAMH-G3-Q
Broj artikla: 553569

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za viljuškastu fotoćeliju SOOF.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Oblik za slot u obliku lastinog repa
Temperatura okoline -10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja sa prolaznim otvorom
Maks. pritezni moment 3 Nm
Težina proizvoda 10 g
Material housing Aluminijumska legura za kovanje
Klasa korozione otpornosti KBK 0 - No corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


