
Reflektor 
SARA-R-Q50-S
Broj artikla: 8084159

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Materijal - napomena RoHS komfornost
Temperatura okoline -40 ... 65 °C
Vrsta pričvršćenja vijčano pričvršćen
Težina proizvoda 10,35 g
Material housing PMMA
Klasa korozione otpornosti KBK 4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Structural width of reflector Standard


