
Priključna ploča 
VABS-P16-10S-M5
Broj artikla: 8097804

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Širina 26 mm
Položaj ugradnje proizvoljno
Posebne karakteristike Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Maks. broj ventilskih mesta 1
Pogonski pritisak 0 ... 7 bar
Pogonski medijum Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4]

Inertni gasovi
Air
Oxygen
Azot

Napomena o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon nije moguć
Maximum particle size: 5 µm

Klasa korozione otpornosti KBK 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja -20 ... 70 °C
Temperatura medijuma -10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha 0 - 60 %

ne kondenzira se
Temperatura okoline -10 ... 60 °C
Težina proizvoda 25 g
Vrsta pričvršćenja sa prolaznim otvorom

sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1 M5
Pneumatski priključak 2 M5
Materijal - napomena RoHS komfornost
Material of connecting plate Aluminijumska legura za kovanje


