Standart silindir
ESN-3/4"-2"-P FESTO

Uriin numarasi: 11169

DIN ISO 6432 standardina uygun, son konumlarda elastik yastiklama
keceleri. Ek baglanti elemanlari olmaksizin ¢esitli baglanti olanaklari.

Bu {iriin sadece Festo ABD' den alinabilir

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Strok 2"
Piston capi 3/4"
Standarda dayali ISO 6432
Yastiklama P: elastische Dampfungsringe/-platten beidseitig
Piston kolu ucu Erkek dis
Calisma basinci 1...10bar
Calisma sekli tek etkili
basili
Kullanim havasi Kurutulmus hava, yagli veya yagsiz
Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK 2
Cevre sicakligi -20...80°C
6 bar' da teorik itme kuvveti 169N
Pnomatik baglant M22x1,5
Kapak i¢in malzeme bilgisi islenmis aliiminyum alisimli
Sizdirmazlik elemanlari i¢in malzeme bilgisi NBR
TPE-U(PU)
Piston kolu igin malzeme bilgisi Yiiksek alisimli paslanmaz gelik
Silindir profili icin malzeme bilgisi Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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