Plastik hortum

Uriin numarasi: 12133

CN- ve CK- tipi rakor baglantilari igin, 6zellikle esnek ve kirilmalara
karsi dayanikli, polyurethane (Gida sekt6ri icin uygun degildir).

Maximum basing degeri maximum sicaklikta miisaade edilir.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Dis cap 17,6 mm

Debi miktari igin gerekli egilme yari capi 83 mm

i¢ cap 13 mm
Galisma basinci tiim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Kullanim havasi

1SO08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -35...60°C

Uzunluga bagl triin agirig 0,133 kg/m

Pnomatik baglanti somunlu ¢engel konnektdr i¢ capi 13 mm igin
Renk Siyah

Shore sertligi A 86 +/-3

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, hortum TPE-U(PU)
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