Baglanti plakasi
VABS-(C8-12XB-QX-DB

Oriin numarasi: 1236028 FESTO
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Genislik 24 mm

Valf yerlerinin max. sayisi 1

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Maksimum sikma momenti, valf baglantisi 0,48 ...0,72 Nm

Maks. sikma torku, duvar montaj 1,3 Nm

Uriin agirhig 30g

Yardimci pilot hava baglantisi 12/14 kartus icin hazirlanir

Pnomatik baglanti 1 Kartus icin hazirlanmis

Pnomatik baglanti 3 Kartus icin hazirlanmis

Pnomatik baglanti 5 Kartus icin hazirlanmis

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, manifold rayi Takviyeli PA
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