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3 mm plastik boru hattı için çengelli rakorlar, yandan bağlantı.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Nominal genişlik 2 mm
Vantuz çapı 8 mm
Effektif emiş çapı 5,5 mm
Bağlantının yönü At the side
Tasarım yapısı Vakum bağlantısı yanda

yuvarlak, standart
Kullanım havası Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Çevre sıcaklığı -20 ... 60 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti 1,6 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti 1,6 N
Bağlantı dişi M5
Vantuz bağlantısı M5
Vakum bağlantısı PK-3
Renk saydam
Shore sertliği 60 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama Pirinç
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Vantuz için malzeme bilgisi TPE-U(PU)


