Vantuz
VASB-30-1/8-PUR-B

Uriin numarasi: 1395690
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Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Vantuz yiikseklik kompanzatorii 13,9 mm
Nominal genislik 3 mm
Vantuz ¢api 30 mm
Vantuz hacmi 6,18 cm3
Effektif emis capi 24,8 mm
Baglantinin yoni listte
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Emme vantuzu sekli Yuvarlak, koriikler 1.5 sarim
Mpa isletim basinci -0,095 ... 0 MPa
Galisma basinci -0,95 ... 0 bar
-13,775 ... 0 psi
Nominal ¢alisma basinci -0,07 MPa
-0,7 bar
Nominal ¢alisma basinci (psi) -10,15 psi

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-A1-L

Gevre sicakligi -20...60°C

Nominal isletme basincinda tutma kuvveti 34N

Uriin agirlig 14g

Baglanti sekli Vakum portu lizerinden
Vakum baglantisi G1/8

Renk mavi

Shore sertligi 60 +/-5

Malzeme, vida disli tapa Piring

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz PUR
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