Standart silindir
DNU-50-200-PPV-A

Uriin numarasi: 14150

As per I1SO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing,
with adjustable cushioning at both ends.

Eski model: 2008 yilina kadar elde edilebilir

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Strok 200 mm
Piston capi 50 mm
Piston kolu disi M16x1,5
Yastiklama PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Montaj konumu istenildigi gibi
Uygun oldugu standart ISO 6431
Piston kolu ucu Erkek dis
Tasarim yapisi Piston
Piston kolu

Konum algilama

For proximity sensor

Versiyonlar tek tarafli piston kolu
Galisma basinci 0,5 ... 12 bar

Calisma sekli cift etkili

Kullanim havasi Kurutulmus hava, yagli veya yagsiz
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2

Cevre sicakligi -20...80°C
Miisaade edilebilirlik Germanischer Lloyd
Yastiklama boyu 23 mm

6 bar' daki teorik cekme kuvveti 924 N

6 bar' da teorik itme kuvveti 1.131N

10 mm strok basina gelen ek agirlik 48¢g

0 mm strokda ana agirlik 1.146 g

Baglanti sekli Aksesuarli

Pnomatik baglanti G1/4

Kapak i¢in malzeme bilgisi Alliminyum
Sizdirmazlik elemanlari icin malzeme bilgisi TPE-U(PU)

Piston kolu icin malzeme bilgisi

Yiiksek alisimli gelik

Silindir profili igin malzeme bilgisi

islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama
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