Pozisyon sensor
SIEN-M5B-NS-S-L

UOriin numarasi: 150369 FESTO
endiiktif, normal anahtarlama mesafeli.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Misaade edilebilirlik RCM Mark

c UL us - Listed (OL)
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi 0,8 mm
Cevre sicakligi -25...70°C
Sabit kosullarda tekrarlama hassasiyeti 0,01 mm
Anahtarlama gikisi NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt
Max. Anahtarlama frekansi 5.000 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Kisa devre korumali Darbeli
Calisma gerilimi araligi DC 10...30V
Kutup korumali buttin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 3-pinli

M8x1

Erkek soket
Buyuklik M5x0,5
Sikma torku 1,5Nm
Montaj sekli bir hizada
Oriin agirlig 43¢g
Malzeme, muhafaza PA

Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...70°C
Koruma sinifi P67
Asiri gerilim dayanimi 1kv
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 4 - Cok yliksek paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Kirlilik sinifi 3
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