Servo motor
EMMS-AS-70-M-HS-RM

Uriin numarasi: 1550977

Rediiktorsiiz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Cevre sicakligi -10...40°C
Depolama sicaklig -20...60°C
Relatif hava nemi 0-90 %
Uygun oldugu standart IEC 60034
izolasyon koruma sinifi F

EN 60034-1'e uygun seviye sinifi S1

Sicaklik izleme PTC-direng
Koruma sinifi IP54
Elektrik baglanti sistemi Erkek soket

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Miisaade edilebilirlik

RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC igin EU yonetmeligine uygun

alcak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

Nominal ¢alisma gerilimi DC 565V
Nominal gerilim DC 565V

Sargl anahtari tipi icte yildiz
Kutup cifti adedi 4

Durma hali torku 2,53 Nm
Nominal tork 2,26 Nm
Tork tepe degeri 8,55 Nm
Nominal devir 4.400 1/min
Max. Devir 4.960 1/min
Nominal motor giicii 1.044 W
Nominal akim motor 1,7A

Akim tepe degeri 7,4 A

Motor sabiti 1,333 Nm/A
Gerilim sabiti, fazlar arasi 80,49 mVmin
Faz-faz sargi direnci 16,294 Ohm
Faz-faz sargl endiiktansi 30,834 mH
Toplam gii¢ aktarma atalet momenti 0,611 kgcm?2
Oriin agirhig 2.700 g
Miisaade edilir eksenel mil yiikii 75N
Miisaade edilir radyal mil yiikii 200N

Rotor konum sensorii Mutlak ¢oklu tur Enkoder
Doner pozisyon enkoder arayiizi EnDat 22
Déner pozisyon enkoderi 6lgme prensibi Enduiktif
Rotor konumu enkoder tetikleyici 19 Bit

MTTF, alt komponent

76 yil, doner pozisyon enkoderi

MTTFd, alt komponent

152 yil, doner pozisyon enkoderi
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