Kompakt silindir
DMML-32-10-P-A FESTO

Uriin numarasi: 158601

Donmeye karsi korumali, temassiz algilama icin, son konumlarda
elastik yastiklama kegeleri, cok ¢esitli baglanti olanaklari.

Bilgi sayfasi

:

Ozellik Deger
Strok 10 mm
Piston ¢api 32mm
Yastiklama P: iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Montaj konumu istenildigi gibi
Galisma sekli cift etkili
Tasarim yapisi Piston
Piston kolu
Profil boru

Konum algilama

Yaklasim sensorii i¢in

Versiyonlar

tek tarafli piston kolu

Donmeye karsi koruma/Yatak

Sabit pleytli yataklama mili

Calisma basinci

0,6 ... 10 bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Gevre sicakligi -20...80°C

Silindir montajinin sikma torku 9Nm +10 %

6 bar' daki teorik kuvvet 483 N

6 bar' daki teorik cekme kuvveti 415N

6 bar' da teorik itme kuvveti 483 N

Baglanti sekli Secenekler:
gecis delikli
Disi disli

Pnomatik baglanti G1/8

Malzeme, kapak Piring

Malzeme, sizdirmazlik elemanlar TPE-U(PU)

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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