Kompakt silindir
AEVUZ-3/4"- -P-A

Uriin numarasi: 160622

Temassiz algilama igin.

Disi disli piston mili.

Bu {iriin sadece Festo ABD' den alinabilir
Uretimden kalkan iiriinler. 2011'e kadar mevcut.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Strok 0,2..1"

Piston capi 3/4"

Yastiklama P: Iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Calisma sekli tek etkili

¢cekme yoniinde

Piston kolu ucu Disi dis
Galisma basinci 14,5 ... 145 Psi
Kullanim havasi Filtrelenmis hava
Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK 2
Cevre sicakligi -4...176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti 123N
0 mm strokda hareket eden kiitle 20g
10 mm strok basina gelen ek agirlik 6g
0 mm strokda ana agirlik 149¢g
10 mm strok basina diisen ek kiitle 107 g
Pnomatik baglant UNF10-32
Calisma basinci [psi] 14,5 ... 145 psi
Kapak i¢in malzeme bilgisi islenmis aliiminyum alisimli
Dinamik sizdirmazlik elemanlari icin malzeme bilgisi TPE-U(PU)

NBR

Piston kolu i¢in malzeme bilgisi

Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik

Silindir profili icin malzeme bilgisi

islenmis aliiminyum alisimli

01.07.2011 - Degisiklige tabidir — Festo AG & Co. KG




