
Fiber optik kablo 
SOEZ-LLK-RT-2,0-M6
Ürün numarası: 165358
Üretimden kalkacak ürün
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İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için 
destek portaline bakın.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Ölçme metodu Fiber optik
Yansıma ışığı algılayıcı

Çevre sıcaklığı -40 ... 70 °C
Büyüklük M6
Ürün ağırlığı 20 g
Malzeme, muhafaza PE
Ayarlama aralığının üst sınırı 120 mm
Koruma sınıfı IP65


