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PROFIBUS DP-bağlantısı ile.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Konfigurasyon desteği GSD-Dosyası
Tipik akım tüketim girişi 50 mA
Ürün ağırlığı 80 g
Çıkışar için max. adres hacmi 32 byte
Girişler için max. adres hacmi 32 byte
Fieldbus arabiriminin adresleme aralığı 1 ... 125
Fieldbus arabirimin versiyonu Galvaniz izolasyonu

RS 485
9,6kBaud - 12 Mbaud
DPV0: Çevirimli komünikasyon

Elektriksel bağlantı, fieldbus arabirimi Soket
SUB-D
9-pinli

Montaj yeri 3 'ten sonra yukarıya
4 'ten sonra MMI ile yukarıya


