
Operatör paneli 
SPC200-MMI-1F
Ürün numarası: 194018

1 / 101.07.2007 – Değişikliğe tabidir – Festo AG & Co. KG

Devreye almak için, programlama ve diyagnos.
Eski model: 2007 yılına kadar elde edilebilir

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Konfigurasyon desteği EDS dosyası
Gösterge 2x16 karakter

LCD-Display
Kontrol elemanları 6 tuşlu

Folyo tuş takımı
Nominal çalışma gerilimi DC 24 V
Tipik akım tüketim girişi 50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
Koruma sınıfı IP65

IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı -5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı 225 g
MMI arabirimin versiyonu RS232C

Galvaniz izolasyonu
9600 - 115200 Baud
8 bit bilgileri
1 stop bit
even parity
Handshake yok

Elektriksel bağlantı, çalışma gerilimi Bağlantı plakası
3-pinli

Elektriksel bağlantı, MMI-1 Erkek soket
SUB-D
9-pinli


