
驱动器 
FKP-25/32
产品代号: 150801
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用 于 避 免 扭 矩 并 且 补 偿 当 直 线 驱 动 单 元 DGP 和DGE 工 
作 时 滑 块 和 负 载 之 间 的 同 心 误 差 ？
将要停止供货的型号。供货至 2013年。

技术参数
特性 值

尺寸 25/32
径向偏移 +/- 2 mm
耐腐蚀等级 CRC 1
环境温度 -20 ... 120 °C
在力的方向上的最高负载（长时间）+/- 1,100 N
材料信息，螺栓 高合金钢
材料信息，Ｕ形夹 高合金钢
材料信息，滑动件 黄铜


