
中间调压板 
LR-ZP-B-D-3-CT
产品代号: 165858

1 / 101/07/2010 – 有待更新 – Festo AG & Co. KG

用 于 ISO- 阀
将淘汰的产品，供货至 2010.

技术参数
特性 值

基于标准 ISO 5599-1
集成功能 减压阀
设计结构 活塞
压力控制范围 0 ... 12 bar
输入压力 1 <= 14 bar
产品重量 1,220 g
材料备注 不含有黄铜和PTFE

符合 RoHS
密封件的材料信息 NBR
外壳的材料信息 压铸铝
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