
总线接口 
SPC200-COM-PDP
产品代号: 170224
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带 PROFIBUS DP 总 线 接 口.

技术参数
特性 值

可以进行配置 设备数据库文件
典型的电流消耗, 插入式模块 50 mA
产品重量 80 g
用于输出的最大地址容量 32 byte
用于输入的最大地址容量 32 byte
现场总线接口地址范围 1 ... 125
现场总线接口结构 电绝缘

RS 485
9,6kBaud - 12 Mbaud
DPV0: 轮询通信

电气连接, 现场总线接口 插头插座
SUB-D
9 针

安装空间 从 3 起
对于 MMI：4或更多


