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具 PROFIBUS DP 接口.

技術參數
特性 值

配置支援 設備資料庫檔案
典型的電流消耗,  插入式模組 50 mA
產品重量 80 g
用於輸出的最大位址容量 32 byte
用於輸入的最大位址容量 32 byte
Fieldbus 接口位址範圍 1 ... 125
Fieldbus 接口結構 電絕緣

RS 485
9,6kBaud - 12 Mbaud
DPV0: 週期性通訊

電氣連接,  fieldbus接口 插頭插座
SUB-D
9-pin

安裝空間 從 3 起
具MMI從4或更多


