Prisavka
ESS-40-CS

Cislo dilu: 189405

Technickeé ddaje

FESTO

Parametr Hodnota
VySkové vyrovnani pfisavky 12.8 mm
Min. polomér vyrobku 100 mm
Jmenovita svétlost 3 mm
Prlimér piisavky 40 mm
Objem pfisavky 19.72 ¢cm?
Poloha pripojeni nahote
MontaZni poloha libovolna
Pfitfazeni drzaku pfisavky velikost 4

Tvar prisavky

kulaty skladaci méch 3,5nasobny

Provozni tlak

-95 kPa...0 kPa
-0.95 bar...0 bar
-13.775 psi...0 psi

Jmenovity provozni tlak

-70 kPa
-0.7 bar
-10.15 psi

Provozni médium

atmosféricky vzduch v ndvaznosti na ISO 8573-1:2010[7:-:

Trida odolnosti korozi KBK

1 - nizké néaroky na odolnost korozi

Shoda s LABS

VDMA24364-z6na llI

Vhodnost pro pouZiti v potravinarstvi

viz rozSifené informace o materialu

Okolni teplota -30°C...180°C
PPFidrzna sila pfi jmenovitém provoznim tlaku 42.4N

PFi¢na sila pfi jmenovitém provoznim tlaku 13N
Hmotnost vyrobku 219¢g

Zplisob upevnéni

prostfednictvim pfipojeni pro podtlak

PFipojeni podtlaku (vakua) Mé
Barva prisvitna
Tvrdost Shore 50+/-5

Material zavitového Cepu
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tvarna slitina hliniku, poniklovano
mosaz, poniklovano




Parametr Hodnota

ocel, pozinkovéano a chromovano

Upozornéni k materialu v souladu s RoHS

Material pfisavky VMQ (silikon)
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