
Dichtring CRO-1/8
Teilenummer: 165192

Datenblatt

Merkmal Wert

Innendurchmesser 10 mm

Außendurchmesser 13 mm

Dicke 1,5 mm

Nenngroesse 1/8

Umgebungstemperatur min. -40 Cel

Umgebungstemperatur max. 80 Cel

LABS-Kriterium frei
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