
Steckdose KMYZ-5-24-2,5-LED
Teilenummer: 187504

Datenblatt

Merkmal Wert

Umgebungstemperatur minimal Standard -10 °C

Umgebungstemperatur maximal Standard 50 °C

Zuordnung Umgebungstemperatur Std. feste Kabelverlegung

Anschlussart elektrisch Kabel/Dose

Anzahl Adern 2

Adernquerschnitt 0,25 mm2

Länge Anschlusskabel 2500 mm

Durchmesser Anschlusskabel 3,5 mm

Schaltzustandsanzeige LED gelb

Werkstoff Kabelmantel PVC

Schutzart nach IEC 529 IP.. 65
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