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KSZ-M8
Teilenummer: 36124

1 / 108.11.2023 – Änderungen vorbehalten – Festo SE & Co. KG

zum Ausgleich von Mittenversatz bei Zylindern mit verdrehgesicherter 
Kolbenstange und deren Varianten. Kolbenstangenseitige Montage.

Datenblatt

Merkmal Wert

Baugröße M8
Einbaulage beliebig
Gewindeanschluss Innengewinde M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033 F1
Umgebungstemperatur -40 ... 150 °C
Produktgewicht 70 g
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoff Befestigung Stahl

verzinkt
Werkstoff Gewindestück Stahl

verzinkt


