
Anschlussplatte 
VABS-B6-PB-Q
Teilenummer: 537519
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für externe Steuerhilfsluft.

Datenblatt

Merkmal Wert

Rastermaß 21 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung 2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage 3 Nm
Produktgewicht 22 g
Anschluss Steuerluft 12 M5
Anschluss Steuerluft 14 M5
Pneumatischer Anschluss 1 für Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei

RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussplatte PA-verstärkt


