
Dedos de sujeción
HAFH-B30-16-45-N
Número de artículo: 8207226

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 16
Posición de montaje Cualquiera
Forma constructiva para pinza
Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente -5 °C...50 °C
Peso del producto 42 g
Tipo de jación Atornillado en la pinza
Nota sobre el material Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las mordazas Aleación forjada de aluminio, anodizada
Material de la tapa POM
Material de la placa Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos Acero, galvanizado
Material de los pasadores de centraje Acero
Material de los dedos de sujeción Aleación forjada de aluminio anodizado
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