
Escuadra de jación
OAMM-A2-A-Q810
Número de artículo: 8228729

Hoja de datos

Característica Valor

Posición de montaje Cualquiera
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio Apto para la fabricación de baterías según la denición interna de Festo

en grado de severidad F1A con restricciones en cuanto al uso de Cu/Zn/
Ni.

Par de apriete máx. 0.4 Nm
Peso del producto 5.63 g
Tipo de jación Con taladro pasante para tornillo M4
Nota sobre el material Conformidad con la Directiva RoHS
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