
Megfogóujjak
HAFH-B30-16-45-N
Cikkszám: 8207226

Adatlap

Jellemző Érték

Méret 16
Beépítési helyzet tetszés szerint
Kialakítás megfogókhoz
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet -5 °C...50 °C
Terméksúly 42 g
Rögzítés módja a megfogóhoz csavarozva
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések RoHS-kompatibilis
Megfogó pofák alapanyaga Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Sapka alapanyaga POM
Lap alapanyaga Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Csavarok alapanyaga Acél, horganyzott
Központosító csap alapanyaga Acél
Megfogóujj anyaga Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
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