
마운팅 어댑터
DARQ-K-X1-A3-F05-R15
제품 번호: 8183117

데이터 시트

특징 값

설치 위치 임의 방향
표준을 준수합니다 ISO 5211

VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인 마운팅 어댑터
포지셔너 및 위치 표시기용 연결 위치가 표준을 만족함 VDI/VDE 3845 크기 AA 1

VDI/VDE 3845 사이즈 AA 2
VDI/VDE 3845 크기 AA 3

내식성 등급 CRC 3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성 VDMA24364-영역 III
보관 온도 -20 °C...50 °C
주변 온도 -20 °C...70 °C
제품 무게 100 g
고정 방식 ISO 5211에 따른 플랜지에
소재 관련 참고 사항 RoHS 준수
마운팅 브라켓 소재 PA66, 전기 전도성
마운팅 어댑터 소재 PA66, 전기 전도성
너트 소재 고합금강, 스테인리스
디스크 소재 고합금강, 스테인리스
나사 소재 스테인리스강
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