
Adresavimo įtaisas 
ASI-PRG-ADR
Gaminio numeris: 18959
Nebetiekiamas produktas
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Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for 
alternative products.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Informacija atitinka RoHS
Funkcinių klavišų skaičius 5
Fieldbus interface, protocol AS-Interface SPEC 3.0
Leistina apkrovimo srovė 100 mA
Atsparumas trumpam jungimui Taip
Perkrovimo galimybė Galimas
Fieldbus interface, number of pins/wires 5
Fieldbus interface, type of connection Kištuko lizdas
Fieldbus interface, connection technology M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Displėjus LCD-Display
Valdymo elementai 5 keys

Membraninė klaviatūra
Matmenys B x L x H 34 mm x 210 mm x 80 mm
Nominali darbinė nuolatinė įtampa 28 V
Maitinimas Ličio baterija
CE ženklas (žr. deklaraciją) atitinka EU-EMV reikalvimus
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė IP20
Aplinkos temperatūra 0 ... 40 °C
Produkto svoris 610 g
Material housing PA - sustiprintas


