
Kampo kompensatorius 
ESWA-5
Gaminio numeris: 191207
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šarnyrinis sujungimas, posūkio kampas  15°.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Kampo kompensavimas +/- 15 deg
Montavimo pozicija Bet koks
Konstrukcija Ball joint
Sąsaja su siurbtuko laikikliu Dydis 5
Darbinis slėgis -0,95 ... 4 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra 0 ... 60 °C
Produkto svoris 57 g
Montavimo tipas Su išoriniu sriegiu
Siurbtuko tvirtinimas M10
Pneumatinis pajungimas M10
Informacija atitinka RoHS
Material seals NBR
Material housing Aliuminis

Nikeliuotas varis


